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Fokus Avloppsvatten

Kontroll av vattenkvaliteten

Kontinuerlig évervakning av avloppsvattnets kvalitet vid inloppet till
reningsverket, optimering av luftningen i det biologiska reningssteget, kontroll
av sedimenteringen eller évervakning av kvaliteten pa det utgaende renade

vattnet kraver tillforlitliga instrument.

Standardgivare vid kompletta métstationer - vi erbjuder forstklassig teknik for alla parametrar inom vétskeanalys.

= Vdra analysinstrument bidrar till 6kad produktivitet
och tillgénglighet.

= Forstklassiga kommunikationsgranssnitt och
standariserade protokoll sdkerstaller integrationen
mot befintligt styr- & évervakningssystem.

Transmitter for flera parametrar Liquiline CM44x o

Transmittern kan ansluta mellan en och atta givare for flera olika métparmetrar.
Automatisk avkdnning av anslutna sensorer med Memosens-protokoll

= Datalogger for registrering av métningar och handelser

= Anvandarvénligt konfigurationsgrénssnitt pa framsidan eller via integrerad

webbserver

= Digitalt kommunikationsgranssnitt (HART, Profibus DP, Modbus, Ethernet IP,

PROFINET)
= Modulér konstruktion, kan utékas med upp till 8 givare
= Heartbeat-teknik

P[RIOJF|[ !
leartbeat
P 280

Matning av Nitrat eller organiskt
material med Viomax CAS51D

Med UV-absorbtion kan man upptécka féroreningar
av nitrater eller organiskt material med hjélp av korrelation
av SAK254.

= Forkalibrerad givare, forenklad idrifttagning.
= Inga reagenser, minimalt underhall.
= Luftrengoringssystem (tillval)

) o

MEMO!ESENS

= Alla industrier tjdnar pa vér experkunskap fér optimerade
applikationer.

= Som ledande leverantdr av online analysinstrument
hjalper vi dig l&ngs végen under instrumentens hela
livscykel.

Endress+Hauser [T @

Ethen\et/IP

*ﬂodbus

Matning av turbiditet och suspenderat
material Turbimax CUS51D

Optiken i givarhuvudet méter turbiditeten eller

koncentrationen av suspenderat fast material enligt

metoderna for spridning med 90°, 135 eller pulserat ljus

i 4 strdlar.

= Mé&tomrade: 0-4 000 FNU; 0-300 g/1

= Kalibrering vid 3 punkter fér anpassning till avloppets
egenskaper

= Luftrengoringssystem (tillval)

‘ TN )‘ ;“‘m -

MEMO!ESENS
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Matning av ammonium och nitrater ISEmax CAS40D

Det jonselektiva systemet CAS40D maéter koncentrationerna avammonium

och nitrater direkt i bassdngen utan provtagningsanordning

= Installation direkt pd bassdngkanten

= Enkelt underhéll tack vare automatisk tryckluftsrengéring och ingen
anvandning av reagenser

= Mbjlighet att installera en kompensationselektrod fér kalium eller klorid MEMO!ESENS

Analysator for ortofosfat, totalt fosfor eller ammonium fér kontroll
av processen: Liquiline System CA80

Analysatorn Liquiline System CA80 sakerstéller en analys
med hog precision av ndringsdmnen i avloppsvattnet.
Konfigureringen av analysatorn ar enkel och installationen
av forfilterenheten fér provberedning gar mycket snabbt
tack vare Memosens.

= Automatisk rengoéring och kalibrering

= L4qg reagensférbrukning

= L&gre kostnader for drift och underhéll

= Anslutning av upp till fyra givare

Ett keramiskt filter som gor skillnad

Liquiline System CAT820 é&r sarskilt anpassat till luftnings-
bassdngen och har utrustats med ett keramiskt filter pa

0,1 pm som ar mycket taligt och som inte krédver mycket
underhdll tack vare den automatiska tryckluftsrengéringen.

»
MEMO!ESENS

For industriapplikationer

Analysator for totalt organiskt kol CA72TOC

Analysatorn for totalt organiskt kol (TOC) &r ett det perfekta méatinstrumentet
for évervakning av produktférluster i avloppsvatten fran industrier. Metoden
med katalytisk oxidation vid h6g temperatur detekterar alla kolkedjor, aven
de allra langsta.

= Effektiv filtrering for avloppsfloden med hég belastning
= Saltfélla for att minska analysatorns underhdllsbehov
= Enkelt och snabbt underhall tack vare lattatkomliga komponenter

Detektering av materialférluster CUS50D

Turbimax CUS50D éar passar bl.a for livsmedelsindustrin och detekterar
materialférluster genom matning av absorption i vatskor. (synligt ljus/
nara infrarott)

= | agspanningslampa med ldng livslangd och stabila matvarden
= Matning oberoende av farg med NIR-sensorn (nara infrarott ljus)
= Processtemperatur: 0-90 °C kontinuerligt; 130 °C under tva timmar

MEMO!ESENS
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Nivamatning vid rening
av avloppsvatten

Tillforlitlig installation och réatt produkt ar det viktiga med all nivdmatning.
Det finns ett stort antal matprinciper foér kontinuerlig nivdmaétning,
gransskiktsmétning, densitetmétning och nivaévervakning.

Nivamdtning av kemikalier

Nivdmaétning av olika kemikalier som anvénds fér behandling och neutralisering av slam eller reducering

av fosfater kan genomféras pa olika sétt beroende pa tankarnas eller silornas héjd och produktens egenskaper:
= Den forkalibrerade kapacitiva givaren FMI21 &r latt att montera och demontera pa kemikalietankar

= Ultraljudsgivaren FMU30 eller radargivaren Micropilot FMR10 eller FMR20 fér syror och baser

= Guidad radar FMP5x for silor med kalk

Nivamatning med radar Micropilot FMR10
och FMR20

FMR10 och FMR20 tillhér de forsta beroringsfria radargivarna med Bluetooth®

fér en mycket enkel konfigurering och diagnostik.

= Svepkurvorna visualiseras i en app som finns for alla smarta telefoner och plattor
som &r kompatibla med Bluetooth® (iOS, Android).

= Nivdmétning och flédesmétning via linjériseringsdiagram foér automatisk
6vervakning

= Tack vare en unik RF-komponent &dr radargivarna mycket kompakta och installeras
enkelt i trdnga utrymmen, till bésta férhéllande mellan kvalitet och pris

Micropilot FMR10 och FMR20: idrifttagning har aldrig
varit enklare

Det &r nu méjligt att utféra idrifttagningen av givaren med den kostnadsfria

appen SmartBlue for smarta telefoner eller plattor via Bluetooth. Allt pa
60 sekunder! Ladda ner appen SmartBlue. Finns fér iOS och Android.

" i0S |ﬁ|qn:>20|3
1
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Kontinuerlig 6vervakning av slamnivan i sedimenteringsbassangen
Turbimax CUS71D

Givaren méjliggér dvervakning i realtid av slamnivaférandringen
i sedimenteringsbassanger for att optimera slamuttaget

= Ultraljudsgivare, nedsénkt i bassdngen

= Matomrade: 0,3-10 m

= Reng6ring av givaren med torkare (tillval)

MEMO!ESENS

Nivamdatning med ultraljud Prosonic FMU30

Kostnadseffektiv, m&ngsidig nivdmatare for nivdméatning i vatskor och fast bulkmaterial.
Ultraljudsgivaren FMU30 har beprévade logiska algoritmer och alla indikeringar och larmmed-
delanden visas i klartext p& den 4-radiga displayen, vilket sdkerstéller en snabb 16sning pa
problemen. Snabb och enkel diagnostik tack vare visning av svepkurvor p& displayen.

Valet av den bésta tekniken

1. Gasskikt: Tillforlitlig och noggrann matning

Radarteknik Ultraljudsteknik med radargivare
] & | i . 2. Vindpaverkan vid utomhusmatning: tappar
= &= ! S ™ [ ej eko vid vindpaverkan

“““ 3. Temperaturpaverkan: Temperatur paverkar
inte radargivarens métning, medan
ultraljudsgivare maste kompenseras

for temperatur.

4. Ytskum: Radarn ar underhallsfri och paverkas
minimalt av ytskum.

5. Is: ultraljudsgivaren med uppvarmning
som tillval gor det méjligt att forhindra

Yta med mycket skum* isbildning

6. Kondens: ultraljudsgivare har viss
sjalvrengdrande effekt tack vare membranets
rorelse.

7. Matbrunn: den dréankbara givaren ar
okanslig for storande reflektioner fran
vdggarna

Drénkbar
tryckgivare
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Flodesmatning i vatten
och gaser

Det finns inte en teknik som passar alla applikationer. Med vart sortiment

blir det moijligt att valja den métprincip som passar bést for de aktuella kraven
- flodesmétning enlig principen elektromagnetisk, coriolis, ultraljud och
termisk.

For att uppfylla bestdmmelserna har kommunala reningsverk en flodesmatare som maéter det utgdende flodet frdn
reningsverket. Matningen gérs vanligtvis i en venturikanal, men det rekommenderas att anvidnda en elektromagnetisk
givare vid reningsverkets inlopp.

Flodesberdakning genom nivamatning i 6ppen [ —"m
kanal

Utflodet av det renade vattnet sker vanligtvis i en dppen, trycklds kanal.
Flédesmatningen i denna kanal med sjalvfall gors ex.vis med en
venturikanal och en ultraljudsgivare som méter nivan och berédknar
flodet.

Venturikanal

= [SO-standard

= Stort matomrade fran 1,5 m3/h till 2 277 m3/h.

= Jdmn botten och slédta vaggar, kan &ven anvéndas vid reningsverkets
inlopp

Flodesméatning med nivatransmitter FMU90

= Kostnadseffektiv teknik som beprévats i miljoner applikationer

= Forprogrammerade flddeskurvor for alla ISO-kanaler och
standardiserade utlopp

= Styrning av provtagningen

= En enda typ av enhet for alla applikationer i reningsverket.

Flddesmatning med ultraljud Prosonic FMU90

Flodesmétning i 6ppen kanal eller utlopp med samtidigt nivdmétning kan utféras
med en enda givare.

Enkel konfigurering pa en 6-radig display med klartext; 15 sprék att valja bland
Snabb och enkel diagnostik tack vare visning av svepkurvor pa displayen
Linjarisering (upp till 32 punkter, kan konfigureras fritt), férinstallda
linjériseringskurvor kan valjas for de vanligaste kanalerna och rdnnorna
Automatisk identifiering av givarna FDU9x
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Elektromagnetisk flodesmatning Promag W 400

Med en beprévad matteknik for elektriskt ledande vétskor anvands den
elektromagnetiska flédesméataren Promag W 400 for 6vervakning av véatskor
och slam i reningsverk, men dven fér noggrann dosering.
= Matprincipen ar nést intill oberoende av tryck, densitet, temperatur
och viskositet
= WLAN option for enkel &tkomst via smart telefon eller platta
= Beprovad i applikationer med upp till 15% TS genom avancerad
signalbehandling
= Indikation vid avvikelse mot fabriksspecifikation med Heartbeat Verifiering
leartbeat

Technology

T-mass B150 eller 65I1: flodesmataren for luft
och torr biogas

= Kan levereras forkonfigurerad for aktuell applikation - snabb

och saker idriftsattning
= Lampliga for kall omgivningstemperatur - ner till -40° C som option
= Matonoggranhet ner till +1,5%

Kontroll av processen och energibalansen med
ultraljudsflédesmataren Prosonic Flow B 200

Prosonic Flow B 200 &r specialutvecklad for tillférlitliga och noggranna méatningar
av vat biogas och rétgas, &ven under varierande processférhéllanden. Med sin
kontinuerliga métning av metanhalten évervakar Prosonic Flow B 200 biogasflédet
och dven dess kvalitet. Forutom den effektiva processévervakningen och
energibalansen sékerstéller Heartbeat-tekniken en stabil och sdker process.

= Métning av metanhalten i realtid

= Optimerad for gas med lagt tryck - specialkonstruerad givare

= [nga tryckfall - fullt genomlopp

Technology

—q"—klea rtbeat
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Uppratthallanden av tillstandskraven

Kommunen som ansvarar fér reningsverket ar skyldig att féra en miljérapport. Flodesmétning i kombination
med ackrediterat labbresultat av relevanta analysparmetrar ligger till grund fér rapporten. Darfor ar regelbunden
funktionskontroll av flédesmaétare ett krav.

Ett sarskilt avtal for arligt underhdll sakerstaller att
enheterna som berér miljékrav fungerar som de ska

och garanterar dokumenterad sparbarhet av matningarna
vid granskning.

Efter behov:

= Funktionskontroll av elektromagnetiska flédesmaétare
och ultraljudsflédesgivare

= Kontroll av 6ppna kanaler och utlopp, kalibrering
av nivdmatning, jamforelse av volymer

= Funktionskontroll av provtagare enligt standarden
[SO5667 med byte av férbrukningsartiklar.

En nyckelkomponent fér att uppratthalla
miljokraven: provtagare

Den stationdra provtagaren Liquistation CSF48

Flexibilitet och modularitet ar férdelarna med den
nya generationen automatiska provtagare. Skdpet
ar av kompositmaterialet Luran ASA-PC som klarar
av de mest aggressiva och fuktiga miljoer.

= Uppfyller standarden ISO5667/10

= Utrustad med en transmitter Liquiline, kan ansluta
4 Memosens-givare

= Provtagning i trycksatta ledningar (tillval)

= 17 konfigurationer av férvaringsflaskor, i tva skiljda
backar

MEMO!ESENS
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|drifttagning

Vara tjanster

Idrifttagning standard Tillval

Kontroll av installation och elanslutning

Konfigurering

Funktionskontroll

Radgivning om underhall

Kontroll av utgaende vérde

Loopcheck tre punkter

Tillhandahéllande av konfigurering

CCKIKKKIKIK

Servicerapport

Foérlangning av enhetens garanti V

Serviceavtal

En anldggning med avtal optimerar instrumentparken utan risk fér extra kostnader. Ett avtal ger en extra trygghet:

= Visshet om att underhéllet utfors i ratt tid

= Regelbundna besdk av tekniker som ger rdd om underhall

= Om sd 6nskas kan forbrukningsartiklar inkluderas till ett attraktivt pris
= Avtalen kan dven omfatta material frdn andra tillverkare

Behovsanpassade utbildningar
for era medarbetare

Vi erbjuder utbildningar inom maétteknik till VA-industrin med fokus pa
processoptimering utifrdn ett instrumentperspektiv. Dessa genomfors
primért pa vart utbildningcenter i Stockholm.

Dina fordelar:

= Kompetensutveckling inom montage, driftsdtting och 16pande
underhall.

= Lar dig mer om digitaliseringens méjligheter och paverkan
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atstation och
analyspaneler

For att sédkerstalla kvaliteten pa det behandlade vattnet i en installation
kravs en kontinuerlig matning av det behandlade utflédet. Atkomsten
till instrumenten ar viktig fér hanteringen av matpunkten sé att korrekt
underhall kan sakerstallas.

Vara analyspaneler mater vattenkvaliteten kontinuerligt

Dra nytta av tillforlitliga analysinstrument som beprévats i en méngd olika applikationer.

Fran faststéllandet av de aktuella behoven och monteringen av panelerna fram till idrifttagningen kan du lita pa
Endress+Hausers expertkunnande. Genom hela projektet lyssnar vara team pé dina 6nskemal och tar alltid hdnsyn
till kvalitet, kostnader och tidsramar.

Vart erbjudande Dina fordelar

Etapp 1
Faststallande av behoven

""""""""" Forslag pa givare och
anpassad montering

Etapp 2

Berdkning och tekniskt

forslag

= Utformning av panelen
eller boden

= |ntegration av utrustning
frén tredje part pa begaran

----------------- Nyckelfardigt projekt

Etapp 3

Genomférande

= Montering av givarna
pa panelen elleriboden Kt () (P L e, 0 Sékerstallande av

korrekt montering

Etapp 4

Leverans pa plats

= |drifttagning

= Underhall av givarna
= Utbildning

----------------- Ta del av en specialteknikers
expertkunskaper fér en snabb
driftstart
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Givare for montering

MEMO!ESENS

Parameter Typ av givare Matomrade
pH Orbisint CPS11D pH 0-12 = e -]
Konduktivitet Condumax CLS21D 10 pS=20 mS/cm -
eller CLS82D 1 pStill 500 mS/cm ;
Lost syre Oxymax COS61D 0-20 mg/I
Nitrater Viomax CAS51D 0,04-80 mg/|
(NO3) 0,4-200 mg/I
Organiskt material Viomax CAS51D 0,06-30 mg/I TOCeq

0,3-150 mg/I TOCeq
0,9-410 mg/I TOCeq

Turbiditet Turbimax CUS52D 0-4 000 FNU

L4y
0-3 g/l o Pei =0
Ammonium, nitrit, Liquiline System Beroende pa NH4 = 0.05-100mg/I
ortofosfat, totalfosfor CA80 parametern PO4 =0.05-50mg/I

Hur overfors data till styr - och évervakningssystemet?

Upp till atta givare kan anslutas till transmittern. Kommunikationsséttet fér dataéver-
foringen kan véljas efter kraven pa installationen (analogt eller faltbuss).

®
PIRIOJF] =]
$hiodbus nimr> Qs
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Industrial loT

Smart Systems for ytvatten

Smart Systems for ytvatten mojliggér kontinuerlig métning och 6vervakning av vattenkvaliteten i dar, sjéar och andra
typer av ytvatten pa ett enkelt och lattillgangligt satt. All relevant information kan visas p& en smart telefon. Pa sa satt
ar du alltid informerad om de faktiska férhéllandena.

Oppna - starta — anvénd!

Liquiline CM444 (Modbus TCP)
pH

Konduktivitet
Lost syre D
Edge Device

Application Smart Systems

[

Halla sig Kontrollera vardena pa Fa larmmeddelande for
informerad om avstand med en smart att kunna agera snabbt
vattenkvaliteten telefon

Hur bestaller jag?

For att fa veta

mer om vart Smart
System for ytvatten,
skanna QR-koden

Registrera dig pa natet Registrera dig pa natet
och betala abonnemanget och betala abonnemanget

Ta emot paketet
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Givare som alltid ar uppkopplade sparar tid

Forenklad konfigurering utan sarskilda verktyg

= Konfigurering av de nya givarna via smart telefon eller platta genom Bluetooth med appen SmartBlue eller wifi
= Konfigurering via dator genom webbserver utan programvara

Promag 400 kan

fjarrprogrammeras via wifi

Och datasakerheten?

Micropilot FMR10, FMR6x, Picomag och CM82
kan konfigureras via Bluetooth

= Endress+Hauser satter hdgsta prioritet pd datasakerhet under utvecklingen av lloT.
Som forsta industriféretag som erhallit den fyrstjarniga certifieringen av EuroCloud,
kan vi forsdkra att vdra webbtjénster baseras pa specifika sakerhetsstandarder och

att de har validerats i enlighet med dessa.
= Bluetooth-kommunikationen éar certifierad av Fraunhofer institute.

Heartbeat-teknik

= Kontinuerlig 6vervakning av givarnas tillstand (diagnostik)
= Enrapport av verifieringen skapas enkelt utan avbrott

i matningen.

= Anpassad dvervakning for optimerat underhall

Storhet

Flode

Niva

Analys

For vilken anvandning?

Funktionskontroll
av flédesmatningen

Skumdetektering

Optimerat underhall
av givarna

Pa vilken enhet?

Promag 400

Micropilot FMR6x

Liquiline CM44x

eartbeat

Technology

Hur?

Skapande av en
Heartbeat-rapport

Larm vid minskad
ekoamplitud

Overvakning av
givarnas tillstand
i realtid

SO0 BY EURog

—

Certificate

Dina fordelar

Kontroll av flodesmat-
ningen utan
driftavbrott

Optimering
av forbrukningen
av skumdampare

Forebyggande
underhall av
utrustningen
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